09.12.2018 / Technische Anderungen vorbehalten.

RADOX® GKW-LW 600V MM Mehraderleitung

halogenfreie, kompakte und leichtgewichtige Steuerleitung

W 600V MM 3x1,5 mm? schwarz

Technische Daten Aufbau Eigenschaften
e Adern mitreduzierten Isolations-Wandstarken ¢ RADOX® GKW-LW 600V MM ¢ halogenfrei und flammwidrig
e Kompakt und gewichtsoptimiert / kleine e Cu-Litze verzinnt, feindrahtig, nach e sehr gut bestandig gegen:
Biegeradien EN 50306-2 Ol, Kraftstoff, Ozon und Witterungseinflisse
¢ Temperaturbereich e Aderisolation: RADOX TI 301 e kalteflexibel
bewegt -50°C bis +120°C e Aderkennzeichnung: graue Adern mit e warmebestandig
nicht bewegt -50°C bis +120°C fortlaufenden schwarzen Ziffern ¢ elektronenstrahlvernetzte RADOX Isolation
¢ Nennspannung ¢ Beildufe (optional) RADOX 125 REC schmilzt und flieBt nicht
Uo/U 600/1000 V e Zwischenlage: Kunststoffband o erflllt die wesentlichen Brandschutz-Normen
¢ Priifspannung e AuBenmantel: RADOXEM 104,EN50264-1  Prufungen
3500V Farbe: schwarz e BS6853, GM/RT 2130
¢ Mindestbiegeradius e DIN 5510-2 Brandschutzstufe 1, 2, 3, 4
bewegt e EN 45545
<12mm4xAD e UNICEI 11170
>12mm5xAD e NFF16- 101
nicht bewegt e NFPA 130

<10 mm 3 x AD
> 10 mm 4 x AD Hinweise
e G= mit Schutzleiter griin-gelb
* Weitere technische Angaben finden Sie im
Produkte-Datenblatt
¢ Weitere Abmessungen und Farben auf
Anfrage

Verwendung

¢ Die Kabel sind fur die feste Verlegung in Schienenfahrzeugen oder fir eine Verlegung bestimmt, bei der im Betrieb eine begrenzte
Wechselbiegebeanspruchung auftritt.

e Vorgaben betreffend Auswahl und Installation der Kabel sind in den Normen EN 50355 und EN 50343 beschrieben.

Art.-Nr. Art.Nr. Aderzahl und Querschnitt AuBen-@ Gewicht Cu-Zahl Art.-Nr. Art.Nr. Aderzahl und Querschnitt AuBen-@ Gewicht Cu-Zahl
H&S mm? ca. ca. kg / km H&S mm?2 ca. ca. kg/ km
mm kg/ km mm kg/ km
11006233 12556756 GKW-LW 600V 2X0.5 MM 4,0 26 9,6 11006253 12556783 GKW-LW 600V 12X1 MM 8,6 158 115,2
11006234 12556757 GKW-LW 600V 3X0.5 MM 4,2 30 14,4 11006254 12556784 GKW-LW 600V 16X1 MM 9,6 205 153,6
11006235 12556758 GKW-LW 600V 4X0.5 MM 4,5 36 19,2 11006231 12556476 GKW-LW 600V 20X1 MM 11,2 266 192,0
11006236 12556759 GKW-LW 600V 5X0.5 MM 5,0 45 24,0 11006266 12556817 GKW-LW 600V 36X1 MM 14,0 441 345,6
11006237 12556760 GKW-LW 600V 6X0.5 MM 5,4 52 28,8 34504 12556786 GKW-LW 600V 2X1.5 MM 5,4 57 28,8
11006238 12556761 GKW-LW 600V 7X0.5 MM 5,8 61 33,6 34505 12555404 GKW-LW 600V 3X1.5 MM 5,8 71 43,2
11006270 12561299 GKW-LW 600V 9X0.5 MM 6,7 75 43,2 35217 12559973 GKW-LW 600V 3G1.5 MM 5,8 71 43,2
11006239 12556762 GKW-LW 600V 10X0.5 MM 6,7 79 48,0 11006278 12562759 GKW-LW 600V 4G1.5 MM 6,5 91 57,6
11006240 12556763 GKW-LW 600V 12X0.5 MM 6,9 89 57.6 35215 12556787 GKW-LW 600V 4X1.5 MM 6,5 91 57,6
11006271 12561300 GKW-LW 600V 15X0.5 MM 7.8 114 72,0 11006268 12559974 GKW-LW 600V 5G1.5 MM 7,2 112 72,0
11006241 12556764 GKW-LW 600V 16X0.5 MM 7.8 118 76,8 34509 12555405 GKW-LW 600V 5X1.5 MM 7,2 112 72,0
11006242 12556766 GKW-LW 600V 24X0.5 MM 9,5 168 115,2 11006281 12563990 GKW-LW 600V 6G1.5 MM 7.9 136 86,4
11006272 12561301 GKW-LW 600V 25X0.5 MM 9,5 171 120,0 11006255 12556788 GKW-LW 600V 6X1.5 MM 7,9 136 86,4
11006265 12556811 GKW-LW 600V 36X0.5 MM 11,2 247 172,8 11006277 12562572 GKW-LW 600V 14X1.5 MM 1,1 284 201,6
11006243 12556767 GKW-LW 600V 2X0.75 MM 4,4 33 14,4 35230 12556792 GKW-LW 600V 16X1.5 MM 11,7 317 230,4
11006244 12556768 GKW-LW 600V 3X0.75 MM 4,6 40 21,6 11006257 12556793 GKW-LW 600V 18X1.5 MM 12,5 360 259,2
35254 12562758 GKW-LW 600V 3G0.75 MM 4,6 40 21,6 35237 12556818 GKW-LW 600V 24X1.5 MM 14,5 467 345,6
34506 12556769 GKW-LW 600V 4X0.75 MM 5,0 50 28,8 11006282 12564477 GKW-LW 600V 25G1.5 MM 14,6 482 360,0
11006245 12556770 GKW-LW 600V 5X0.75 MM 5,7 62 36,0 11006267 12556820 GKW-LW 600V 30X1.5 MM 15,7 5569 432,0
35247 12556771 GKW-LW 600V 6X0.75 MM 6,0 71 43,2 11006289 12568635 GKW-LW 600V 36G1.5 MM 171 690 518,4
11006246 12556772 GKW-LW 600V 7X0.75 MM 6,8 88 50,4 11006228 12555408 GKW-LW 600V 36X1.5 MM 171 690 518,4
11006290 12581701 GKW-LW 600V 9X0.75 MM 7.7 106 64,8 11006284 12565315 GKW-LW 600V 50X1.5 MM 20,1 936 720,0
11006291 12581833 GKW-LW 600V 9G0.75 MM 7.7 106 64,8 35233 12556794 GKW-LW 600V 2X2.5 MM 6,6 84 48,0
11006247 12556773 GKW-LW 600V 10X0.75 MM 7.7 128 72,0 11006283 12564478 GKW-LW 600V 3G2.5 MM 7.0 105 72,0
11006232 12556673 GKW-LW 600V 12X0.75 MM 7.9 128 86,4 11006279 12562760 GKW-LW 600V 4G2.5 MM 7,9 135 96,0
11006273 12561830 GKW-LW 600V 14X0.75 MM 8.4 147 100,8 11006258 12556795 GKW-LW 600V 4X2.5 MM 7.9 135 96,0
11006248 12556774 GKW-LW 600V 16X0.75 MM 9,0 168 115,2 11006287 12567459 GKW-LW 600V 5G2.5 MM 8,8 167 120,0
11006249 12556775 GKW-LW 600V 18X0.75 MM 9.4 187 129,6 11006259 12556797 GKW-LW 600V 6X2.5 MM 9,6 198 144,0
11006274 12561831 GKW-LW 600V 20X0.75 MM 10,2 212 144,0 11006286 12566649 GKW-LW 600V 7G2.5 MM 10,5 237 168,0
11006250 12556776 GKW-LW 600V 24X0.75 MM 1.1 246 172,8 11006260 12556798 GKW-LW 600V 7X2.5 MM 10,5 237 168,0
34502 12556777 GKW-LW 600V 2X1 MM 4,7 40 19,2 11006261 12556800 GKW-LW 600V 10X2.5 MM 12,3 310 240,0
34503 12556778 GKW-LW 600V 3X1 MM 5,0 49 28,8 11006262 12556801 GKW-LW 600V 16X2.5 MM 14,5 476 384,0
34507 12556779 GKW-LW 600V 4X1 MM 5,5 60 38,4 11006263 12556802 GKW-LW 600V 18X2.5 MM 15,4 539 432,0
11006251 12556780 GKW-LW 600V 5X1 MM 6,0 74 48,0 11006275 12562080 GKW-LW 600V 20X2.5 MM 16,2 595 480,0
11006280 12563051 GKW-LW 600V 5G1 MM 6,0 74 48,0 11006288 12568634 GKW-LW 600V 25G2.5 MM 18,2 724 600,0
11006252 12556781 GKW-LW 600V 6X1 MM 6,6 89 57,6 11006264 12556803 GKW-LW 600V 25X2.5 MM 18,2 724 600,0
11006230 12556475 GKW-LW 600V 7X1 MM 7.3 106 67,2 11006276 12562081 GKW-LW 600V 35X2.5 MM 211 1010 840,0
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