
RADOX®GKW-LW 600V MM S
Mehraderleitung, geschirmt
halogenfreie, kompakte und leichtgewichtige Steuerleitung
 

 

EigenschaftenAufbauTechnische Daten
• RADOX®GKW-LW 600V MM S• •Adern mit reduzierten Isolations-Wandstärken halogenfrei und flammwidrig

• sehr gut beständig gegen:
Öl, Kraftstoff, Ozon und Witterungseinflüsse

• Kompakt und gewichtsoptimiert / kleine
Biegeradien

• Cu-Litze verzinnt, feindrähtig, nach
EN 50306-2

• Aderisolation: RADOX TI 301• Temperaturbereich
bewegt -50°C bis +120°C
nicht bewegt -50°C bis +120°C

• kälteflexibel
•• wärmebeständigAderkennzeichnung: weiße Adern mit

fortlaufenden schwarzen Ziffern • elektronenstrahlvernetzte RADOX Isolation
schmilzt und fließt nicht• Beiläufe (optional) RADOX 125 REC• Nennspannung

U0/U 600/1000 V • Zwischenlage: Kunststoffband • erfüllt die wesentlichen Brandschutz-Normen
• Prüfspannung
3500 V 

Prüfungen• Außenmantel: RADOX EM 104, EN 50264-1
Farbe: schwarz • BS 6853, GM/RT 2130

• Mindestbiegeradius
bewegt
≤ 12 mm 4 x AD
> 10 mm 5 x AD
nicht bewegt
≤ 10 mm 3 x AD
> 10 mm 4 x AD

• DIN 5510-2 Brandschutzstufe 1, 2, 3, 4
• EN 45545
• UNI CEI 11170
• NF F16- 101
• NFPA 130
 
Hinweise
• G= mit Schutzleiter grün-gelb
• Weitere technische Angaben finden Sie im
Produkte-Datenblatt

• Weitere Abmessungen und Farben auf
Anfrage

 

Verwendung
• Die Kabel sind für die feste Verlegung in Schienenfahrzeugen oder für eine Verlegung bestimmt, bei der im Betrieb eine begrenzte
Wechselbiegebeanspruchung auftritt.

• Vorgaben betreffend Auswahl und Installation der Kabel sind in den Normen EN 50355 und EN 50343 beschrieben.
 

 

  
Cu-Zahl
kg / km

Gewicht
ca.
kg / km
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ca.
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Aderzahl und Querschnitt
mm²

Art.Nr.
H&S

Art.-Nr. Cu-Zahl
kg / km

Gewicht
ca.
kg / km
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ca.
mm

Aderzahl und Querschnitt
mm²

Art.Nr.
H&S

Art.-Nr.

22,6495,7GKW-LW 600V 2X2X0.25 MM S1256663311006454 113,7424,8GKW-LW 600V 2X0.75 MM S1255662934523
125,8505,0GKW-LW 600V 3X0.75 MM S125566363453227,8576,1GKW-LW 600V 3X2X0.25 MM S1256663411006455

37,0957,0GKW-LW 600V 4X2X0.25 MM S1258150611006466 155,7615,5GKW-LW 600V 4X0.75 MM S1255663034538
185,0756,1GKW-LW 600V 5X0.75 MM S125566371100641548,4927,8GKW-LW 600V 7X2X0.25 MM S1256669411006456

89,51398,9GKW-LW 600V 25X0.25 MM S1256786811006458 229,9936,6GKW-LW 600V 6X0.75 MM S1255663834545
269,61097,2GKW-LW 600V 7X0.75 MM S125566393523515,9324,3GKW-LW 600V 2X0.5 MM S1255559234522

22,1384,5GKW-LW 600V 3X0.5 MM S1255559334531 292,61237,8GKW-LW 600V 8X0.75 MM S1255663134551
280,01328,3GKW-LW 600V 10X0.75 MM S125566401100641627,4454,8GKW-LW 600V 4X0.5 MM S1255559434537

33,0555,4GKW-LW 600V 5X0.5 MM S1255559534542 110,41548,4GKW-LW 600V 12X0.75 MM S1255663211006414
146,2209,7GKW-LW 600V 16X0.75 MM S125564193523841,8685,9GKW-LW 600V 6X0.5 MM S1255559634544

41,8776,45GKW-LW 600V 7X0.5 MM S1255560334548 166,122810,2GKW-LW 600V 18X0.75 MM S1255664111006417
230,628812,0GKW-LW 600V 24X0.75 MM S125618361100644191,7916,95GKW-LW 600V 8X0.5 MM S1256146734550

47,8997,2GKW-LW 600V 9X0.5 MM S1255810934554 243,43212,3GKW-LW 600V 25X0.75 MM S1255648011006413
43,6957,8GKW-LW 600V 2X2X0.75 MM S125584223452865,31007,2GKW-LW 600V 10X0.5 MM S1255559734511

75,51157,6GKW-LW 600V 12X0.5 MM S1255559834514 62,71128,3GKW-LW 600V 3X2X0.75 MM S1255842334536
81,71429,4GKW-LW 600V 4X2X0.75 MM S125686881100646370,41418,5GKW-LW 600V 15X0.5 MM S1255811034517

99,11288,5GKW-LW 600V 16X0.5 MM S1255560034519 107,718210,7GKW-LW 600V 5X2X0.75 MM S1256200211006443
140,622811,9GKW-LW 600V 6X2X0.75 MM S1256482411006448113,71628,9GKW-LW 600V 18X0.5 MM S1255560111006396

125,81819,3GKW-LW 600V 20X0.5 MM S1256220211006445 176,929113,2GKW-LW 600V 8X2X0.75 MM S1256861311006462
174,529513,5GKW-LW 600V 5X(2X0.75) MM S1256088211006437155,721910,3GKW-LW 600V 25X0.5 MM S1255560234521

185,025211,2GKW-LW 600V 30X0.5 MM S1255900811006427 88,01429,0GKW-LW 600V 3X3X0.75 MM S1256200311006444
207,032513,5GKW-LW 600V 5X4X0.75 MM S1256482511006449229,931012,1GKW-LW 600V 36X0.5 MM S1255900911006428

269,636012,9GKW-LW 600V 42X0.5 MM S1255901011006429 28,2505,0GKW-LW 600V 2X1 MM S1255587534524
38,8625,5GKW-LW 600V 3X1 MM S1255568834534292,63913,7GKW-LW 600V 48X0.5 MM S1256183311006440

280,041714,3GKW-LW 600V 50X0.5 MM S1255901111006430 49,5735,8GKW-LW 600V 4X1 MM S1255587734539
60,5956,7GKW-LW 600V 5X1 MM S125558783454315,9656,4GKW-LW 600V 2X2X0.5 MM S1255560434527

22,11006,9GKW-LW 600V 2X3X0.5 MM S1258143311006465 74,41117,3GKW-LW 600V 6X1 MM S1255587934546
91,11297,9GKW-LW 600V 7X1 MM S125558803454927,4776,9GKW-LW 600V 3X2X0.5 MM S1256183434535

33,01028,0GKW-LW 600V 4X2X0.5 MM S1255560534541 99,81458,5GKW-LW 600V 8X1 MM S1255637334552
128,51647,4GKW-LW 600V 10X1 MM S125558813451241,81379,3GKW-LW 600V 5X2X0.5 MM S1256653311006453

41,81469,2GKW-LW 600V 6X2X0.5 MM S1255717011006418 147,21849,2GKW-LW 600V 12X1 MM S1255588234515
193,624310,5GKW-LW 600V 16X1 MM S125558831100640391,71679,9GKW-LW 600V 8X2X0.5 MM S1255593034553

47,820310,9GKW-LW 600V 10X2X0.5 MM S1255560634513 209,626911,2GKW-LW 600V 18X1 MM S1255588411006404
309,136912,9GKW-LW 600V 25X1 MM S125558851100640565,325212,1GKW-LW 600V 12X2X0.5 MM S1256282511006446

75,531713,7GKW-LW 600V 16X2X0.5 MM S1256014011006436 322,147013,4GKW-LW 600V 27X1 MM S1255901211006431
351,042614,0GKW-LW 600V 30X1 MM S125590131100643270,44216,8GKW-LW 600V 20X2X0.5 MM S1256161911006439

 

Fortsetzung 
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RADOX®GKW-LW 600V MM S
Mehraderleitung, geschirmt
halogenfreie, kompakte und leichtgewichtige Steuerleitung
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419,350915,2GKW-LW 600V 36X1 MM S1255901411006433 168,924110,5GKW-LW 600V 9X1.5 MM S1255811511006426
184,226510,5GKW-LW 600V 10X1.5 MM S1255589411006409485,959816,5GKW-LW 600V 42X1 MM S1255901511006434

593,670117,8GKW-LW 600V 50X1 MM S1255901611006435 208,828211,0GKW-LW 600V 12X1.5 MM S1255589534516
255,834912,2GKW-LW 600V 14G1.5 MM S125684291100645959,11208,5GKW-LW 600V 2X2X1 MM S1255811234529

102,619110,6GKW-LW 600V 4X2X1 MM S1255588611006406 296,439212,6GKW-LW 600V 16X1.5 MM S1255589611006410
324,042813,2GKW-LW 600V 18X1.5 MM S1255589711006411171,926613,0GKW-LW 600V 6X2X1 MM S1256482611006450

300,240215,2GKW-LW 600V 12X2X1 MM S1256482711006451 430,456415,6GKW-LW 600V 25G1.5 MM S1256843011006460
430,456415,6GKW-LW 600V 25X1.5 MM S1255589811006412161,923611,3GKW-LW 600V 3X4X1 MM S1255588711006407

209,930212,5GKW-LW 600V 4X4X1 MM S1255811311006424 814,8103520,7GKW-LW 600V 48X1.5 MM S1256531711006452
89,916610,0GKW-LW 600V 2X2X1.5 MM S125581141100642538,9685,8GKW-LW 600V 2X1.5 MM S1255588834525

53,0866,2GKW-LW 600V 3G1.5 MM S1255904735240 123,819910,6GKW-LW 600V 3X2X1.5 MM S1256192711006442
64,11017,0GKW-LW 600V 2X2.5 MM S125572331100641954,5826,2GKW-LW 600V 3X1.5 MM S1255588934533

70,61066,7GKW-LW 600V 4X1.5 MM S1255589034540 124,41678,6GKW-LW 600V 4X2.5 MM S1255723434733
152,72029,4GKW-LW 600V 5X2.5 MM S125572351100642092,51377,8GKW-LW 600V 5G1.5 MM S1258399711006467

92,51367,8GKW-LW 600V 5X1.5 MM S1255589111006408 196,125810,4GKW-LW 600V 6X2.5 MM S1255723611006421
231,730511,4GKW-LW 600V 7X2.5 MM S1255723711006422109,21588,3GKW-LW 600V 6X1.5 MM S1255589234547

132,11929,2GKW-LW 600V 7G1.5 MM S1256897911006464 89,534612,6GKW-LW 600V 8X2.5 MM S1256853611006461
348,043013,7GKW-LW 600V 12X2.5 MM S1255723911006423132,11929,2GKW-LW 600V 7X1.5 MM S1255589334558

147,722910,3GKW-LW 600V 8X1.5 MM S1256726011006457 660,388519,6GKW-LW 600V 27X2.5 MM S1256335111006447
 

Technische Änderungen vorbehalten.
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