
DADOS TÉCNICOS
PUR Cabo de controlo e conexão baseado na DIN VDE 0285-
525-2-21 / DIN EN 50525-2-21

Faixa de temperaturas	 flexivel -40°C até +90°C
Tensão nominal	 0,5 - 1 mm²: AC U0/U 

300/500 V
	 1,5 - 16 mm²: AC U0/U 

450/750 V
Tensão de Teste cond./cond.	 3000 V
Raio mínimo de curvatura	 flexivel 10x Ø-exterior
	 estático 5x Ø-exterior

n	CONSTRUÇÃO
•	 Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com 

DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
•	 Isolamento do condutor: TPE
•	 Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-308, 

2 - 5 fios: código de cores 
6 - 41 fios: condutores pretos com marcação consecutiva a digitos 
brancos

•	 Condutor de Protecção: a partir de 3 fios, 
G = com condutor protetor VD-AM, na posição externa, 
x = sem condutor protetor

•	 Condutores trançados em camadas com comprimento de torção 
optimizado

•	 Bainha exterior: Tipo Especial de Poliuretano baseado na 
DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Tipo de Mistura 
TMPU)

•	 Cor da bainha exterior: ver tabela
•	 Marcação do comprimento: em metros

n	PROPRIEDADES

•	 resistente a: Óleo, Radiação ultravioleta (UV), Ozono, Oxigénio, 
Efeitos atmosféricos, hidrólise, micróbios, refrigerante, fluidos 
hidráulicos, Ácidos, Lixívia, Gordura, mar e águas residuais

•	 extremamente resistente à abrasão, resistente a cortes e entalhes, 
resistente a rasgos, resistente a cortes, resistente ao desgaste, 
baixa aderência

•	 para uso externo (outdoors)
•	 flexível a baixas temperaturas
•	 livre de halogéneos
•	 os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não 

contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir 
na utilização de tintas

n	TESTES
•	 resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0473-811-404 / 

DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
•	 resistente à radiação UV de acordo com DIN EN ISO 4892-2
•	 resistente à intempérie de acordo com DIN EN ISO 4892-2
•	 Certificações e aprovações: 

EAC

n	APLICAÇÃO
Cabo robusto e flexível para uso em ambientes secos, húmidos e mol-
hados, bem como ao ar livre. 0,5-1 mm²: para conectar dispositivos 
com estresse mecânico leve em residências e escritórios (por exem-
plo, eletrodomésticos portáteis, lâmpadas de mão). 1,5-16 mm²: 
para conectar dispositivos com esforço mecânico médio em oficinas 
comerciais e agrícolas (por exemplo, ferramentas elétricas como ber-
bequins, serras circulares). Quando instalado em tubulações ou sis-
temas fechados semelhantes, o cabo pode ser usado até 1000 V de 
tensão alternada ou 750 V de tensão direta à terra, inclusive.

n	NOTAS
•	 O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproxi-

madas e são apenas para orientação

azul 
(RAL 5015)

castanho 
(RAL 8003)

amarelo 
(RAL 1021)

cinza 
(RAL 7001)

verde 
(RAL 6018)

laranja 
(RAL 2003)

vermelho 
(RAL 3000)

violeta 
(RAL 4005)

Número de 
fios x mm² 
de seção 
transversal 
nominal

AWG 
aprox.

Exterior Ø 
aprox.

Factor 
Cobre por 

km

Peso kg/
km, aprox.

Part no. Part no. Part no. Part no. Part no. Part no. Part no. Part no.

2 x 0,5 20 5,8 9,6 40,0 18120 18122 18123 18127 18121 18125 18124 18126

3 G 0,5 20 6,1 14,4 47,0 18130 18132 18133 18137 18131 18135 18134 18136

4 G 0,5 20 6,7 19,0 57,0 18140 18142 18143 18147 18141 18145 18144 18146

5 G 0,5 20 7,5 24,0 65,0 18150 18152 18153 18157 18151 18155 18154 18156

7 G 0,5 20 8,9 33,6 94,0 18160 18162 18163 18167 18161 18165 18164 18166

12 G 0,5 20 10,9 58,0 150,0 18170 18172 18173 18177 18171 18175 18174 18176

18 G 0,5 20 12,9 86,0 208,0 18180 18182 18183 18187 18181 18185 18184 18186

25 G 0,5 20 15,4 120,0 276,0 18190 18192 18193 18197 18191 18195 18194 18196

34 G 0,5 20 17,9 163,0 393,0 18200 18202 18203 18207 18201 18205 18204 18206

41 G 0,5 20 19,5 197,0 460,0 18210 18212 18213 18217 18211 18215 18214 18216

2 x 0,75 19 6,3 14,0 52,0 18220 18222 18223 18227 18221 18225 18224 18226

3 G 0,75 19 6,7 21,6 62,0 18230 18232 18233 18237 18231 18235 18234 18236

resistente à abrasão, flexível a baixas temperaturas

UNIPUR®� UV
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azul 
(RAL 5015)

castanho 
(RAL 8003)

amarelo 
(RAL 1021)

cinza 
(RAL 7001)

verde 
(RAL 6018)

laranja 
(RAL 2003)

vermelho 
(RAL 3000)

violeta 
(RAL 4005)

Número de 
fios x mm² 
de seção 
transversal 
nominal

AWG 
aprox.

Exterior Ø 
aprox.

Factor 
Cobre por 

km

Peso kg/
km, aprox.

Part no. Part no. Part no. Part no. Part no. Part no. Part no. Part no.

4 G 0,75 19 7,5 28,8 80,0 18240 18242 18243 18247 18241 18245 18244 18246

5 G 0,75 19 8,1 36,0 94,0 18250 18252 18253 18257 18251 18255 18254 18256

6 G 0,75 19 9,1 43,0 111,0 18260 18262 18263 18267 18261 18265 18264 18266

7 G 0,75 19 9,8 50,0 160,0 18270 18272 18273 18277 18271 18275 18274 18276

12 G 0,75 19 12,2 86,0 191,0 18280 18282 18283 18287 18281 18285 18284 18286

18 G 0,75 19 14,4 130,0 267,0 18290 18292 18293 18297 18291 18295 18294 18296

25 G 0,75 19 17,1 180,0 376,0 18300 18302 18303 18307 18301 18305 18304 18306

34 G 0,75 19 19,9 245,0 506,0 18310 18312 18313 18317 18311 18315 18314 18316

41 G 0,75 19 21,6 296,0 596,0 18320 18322 18323 18327 18321 18325 18324 18326

2 x 1 18 6,6 19,2 59,0 18330 18332 18333 18337 18331 18335 18334 18336

3 G 1 18 7,0 29,0 70,0 18340 18342 18343 18347 18341 18345 18344 18346

4 G 1 18 7,9 38,0 87,0 18350 18352 18353 18357 18351 18355 18354 18356

5 G 1 18 8,6 48,0 100,0 18360 18362 18363 18367 18361 18365 18364 18366

6 G 1 18 9,5 58,0 131,0 18370 18372 18373 18377 18371 18375 18374 18376

7 G 1 18 10,5 67,0 182,0 18380 18382 18383 18387 18381 18385 18384 18386

12 G 1 18 12,8 115,0 230,0 18390 18392 18393 18397 18391 18395 18394 18396

18 G 1 18 15,3 173,0 325,0 18400 18402 18403 18407 18401 18405 18404 18406

25 G 1 18 18,2 240,0 476,0 18410 18412 18413 18417 18411 18415 18414 18416

34 G 1 18 21,1 326,0 616,0 18420 18422 18423 18427 18421 18425 18424 18426

41 G 1 18 23,0 394,0 724,0 18430 18432 18433 18437 18431 18435 18434 18436

2 x 1,5 16 8,2 29,0 92,0 18440 18442 18443 18447 18441 18445 18444 18446

3 G 1,5 16 8,9 43,0 108,0 18450 18452 18453 18457 18451 18455 18454 18456

4 G 1,5 16 9,7 58,0 144,0 18460 18462 18463 18467 18461 18465 18464 18466

5 G 1,5 16 10,8 72,0 168,0 18470 18472 18473 18477 18471 18475 18474 18476

6 G 1,5 16 12,0 86,0 201,0 18480 18482 18483 18487 18481 18485 18484 18486

7 G 1,5 16 13,0 101,0 230,0 18490 18492 18493 18497 18491 18495 18494 18496

12 G 1,5 16 16,3 173,0 306,0 18500 18502 18503 18507 18501 18505 18504 18506

18 G 1,5 16 19,4 259,0 464,0 18510 18512 18513 18517 18511 18515 18514 18516

25 G 1,5 16 23,0 360,0 641,0 18520 18522 18523 18527 18521 18525 18524 18526

34 G 1,5 16 26,8 490,0 857,0 18530 18532 18533 18537 18531 18535 18534 18536

41 G 1,5 16 29,3 590,0 1010,0 18540 18542 18543 18547 18541 18545 18544 18546

2 x 2,5 14 9,6 48,0 120,0 18550 18552 18553 18557 18551 18555 18554 18556

3 G 2,5 14 10,4 72,0 148,0 18560 18562 18563 18567 18561 18565 18564 18566

4 G 2,5 14 11,4 96,0 184,0 18570 18572 18573 18577 18571 18575 18574 18576

5 G 2,5 14 12,7 120,0 224,0 18580 18582 18583 18587 18581 18585 18584 18586

7 G 2,5 14 15,3 168,0 301,0 18590 18592 18593 18597 18591 18595 18594 18596

12 G 2,5 14 19,2 288,0 489,0 18600 18602 18603 18607 18601 18605 18604 18606

2 x 4 12 11,4 77,0 149,0 18610 18612 18613 18617 18611 18615 18614 18616

3 G 4 12 12,3 115,0 240,0 18620 18622 18623 18627 18621 18625 18624 18626

4 G 4 12 13,7 154,0 297,0 18630 18632 18633 18637 18631 18635 18634 18636

5 G 4 12 15,2 192,0 360,0 18640 18642 18643 18647 18641 18645 18644 18646

7 G 4 12 18,4 268,0 540,0 18650 18652 18653 18657 18651 18655 18654 18656

2 x 6 10 12,8 115,0 240,0 18660 18662 18663 18667 18661 18665 18664 18666

3 G 6 10 13,8 173,0 370,0 18670 18672 18673 18677 18671 18675 18674 18676

4 G 6 10 15,4 230,0 472,0 18680 18682 18683 18687 18681 18685 18684 18686

5 G 6 10 17,0 288,0 581,0 18690 18692 18693 18697 18691 18695 18694 18696

7 G 6 10 20,8 403,0 698,0 18700 18702 18703 18707 18701 18705 18704 18706

3 G 10 8 17,3 288,0 560,0 18710 18712 18713 18717 18711 18715 18714 18716

4 G 10 8 19,4 384,0 718,0 18720 18722 18723 18727 18721 18725 18724 18726

5 G 10 8 21,4 480,0 896,0 18730 18732 18733 18737 18731 18735 18734 18736

3 G 16 6 23,0 461,0 940,0 18740 18742 18743 18747 18741 18745 18744 18746

4 G 16 6 25,4 614,0 1068,0 18750 18752 18753 18757 18751 18755 18754 18756

5 G 16 6 28,1 768,0 1810,0 18760 18762 18763 18767 18761 18765 18764 18766

resistente à abrasão, flexível a baixas temperaturas

UNIPUR®� UV
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