
H05V-K  PVC-Einzeladern, feindrähtig
 

 

EigenschaftenAufbauTechnische Daten
● Cu-Litze blank, nach
DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5

● ●PVC-Einzeladern nach
DIN VDE 0285-525-2-31 /
DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3

Die verwendeten Materialien bei der
Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei
und frei von lackbenetzungsstörenden
Substanzen● ●Temperaturbereich

bewegt -5°C bis +70°C
nicht bewegt -30°C bis +80°C

Aderisolation aus PVC
Mischungstyp TI1 nach
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
und IEC 60227-3

Prüfungen
● PVC selbstverlöschend und flammwidrig
nach DIN VDE 0482-332-1-2,
DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (entspricht
DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B)

● Nennspannung U0/U 300/500 V
● Aderkennzeichnung siehe Tabelle unten● Prüfspannung 2000 V

● Isolationswiderstand
min. 10 MOhm x km  

Hinweise● Mindestbiegeradius
fest verlegt 4x Ader Ø ● Folgende Farben werden empfohlen:

schwarz, weiß, blau, grau, braun, rot,
orange, türkis, violett und rosa.
Ausnahmen sind grün und gelb, die
nur verwendet werden dürfen, wenn
es die jeweils betreffenden Sicherheits-
bestimmungen zulassen. Grün ist zur
Kennzeichnung von Lichterketten erlaubt.
Alle 2-farbigen Kombinationen der o.g.
Einzelfarben sind zulässig.

● Strahlenbeständigkeit
bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)

 

Verwendung
Diese Einzeladern sind bestimmt für die innere Verdrahtung von Geräten sowie für die geschützte Verlegung in und an Leuchten, in trockenen Räumen,
in Betriebsmitteln, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Röhren auf und unter Putz, jedoch nur für Signal- und Steuerstromkreise.
= Das Produkt ist konform zur EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG.
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Nenn-
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schnitt
mm²

5002--20035010-601830151021400570019003300080035015-9005ca. RAL
 

Ring im Karton (100m)Aufmachung

H05V-K Ring
2638629096290952909429093290922909129090290892908829087290862908529084290832908229081Artikel-Nr.
10,0015,0010,008,009,009,008,008,008,008,008,008,008,008,008,008,008,004,82,1 - 2,50,5
2638729112291112911029109291082910729106291052910429103291022910129100290992909829097Artikel-Nr.
14,0018,0014,009,0011,0010,009,0010,009,009,009,009,009,009,009,009,009,007,22,2 - 2,70,75
2638829128291272912629125291242912329122291212912029119291182911729116291152911429113Artikel-Nr.
16,0024,0018,0012,0014,0012,0012,0012,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,009,62,4 - 2,81

 

 

Spule (mit unterschiedlichem Fassungsvermögen)Aufmachung

H05V-K Spule
2638926605266042660326602266012660026599265982659726596265952659426593265922659126590Artikel-Nr.
19,0023,0015,0010,0013,0013,009,009,009,009,009,009,0010,009,009,009,009,004,82,1 - 2,50,5
2639026621266202661926618266172661626615266142661326612266112661026609266082660726606Artikel-Nr.
19,0030,0017,0012,0016,0016,0012,0012,0012,0012,0013,0012,0012,0012,0012,0012,0012,007,22,2 - 2,70,75
2639126637266362663526634266332663226631266302662926628266272662626625266242662326622Artikel-Nr.
25,0035,0023,0015,0019,0019,0015,0015,0015,0015,0015,0015,0015,0015,0015,0015,0015,009,62,4 - 2,81

 

Fortsetzung ▶
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Fass (mit unterschiedlichem Fassungsvermögen)Aufmachung

H05V-K Fass
2639226655266542665326652266512665026649266482664726646266452664426643266422664126640Artikel-Nr.
16,009,0015,007,0016,0010,009,009,009,009,009,009,009,009,009,009,008,004,82,1 - 2,50,5
2639326671266702666926668266672666626665266642666326662266612666026659266582665726656Artikel-Nr.
19,0013,0017,008,0027,0014,0012,0012,0012,0012,0012,0012,0012,0012,0012,0012,0010,007,22,2 - 2,70,75
2639426687266862668526684266832668226681266802667926678266772667626675266742667326672Artikel-Nr.
25,0014,0023,0011,0030,0017,0014,0014,0014,0014,0014,0014,0014,0014,0014,0014,0012,009,62,4 - 2,81

 

Technische Änderungen vorbehalten. (RK01)
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