RADOX® 125 Einzelader, flexibel

halogenfreie Einzelader

RADOX® 125 Flexibel 1x4 mm? schwarz

Technische Daten

Einzelader mit hoher Abriebfestigkeit und

Warmedruckbestandigkeit
Temperaturbereich
bewegt -40°C bis +125°C
nicht bewegt -40°C bis +125°C
Nennspannung

Uo/U <0,5mm?450/750 V
Priifspannung

2500V

Nennspannung

Uo/U >0,5mm2600/1000 V
Priifspannung

3500V
Mindestbiegeradius

nicht bewegt

Aufbau

e RADOX® 125

e Cu-Litze verzinnt, feindrahtig, nach
EN 60228 KI.5, DIN 0295, BS 6360

e Aderisolation: RADOX 125

o Aderfarben, diverse auf Anfrgae

Eigenschaften

¢ halogenfrei und flammwidrig

e sehr gut bestandig gegen:
Ol, Kraftstoff, Ozon und Witterungseinflisse

o kalteflexibel

e warmebestandig

o elektronenstrahlvernetzte RADOX Isolation
schmilzt und fliet nicht

Prifungen

¢ halogenfreie Mischung erflllt EN 50363

o Korrosivitat von Brandgasen pH > 4.3, 1 <
10 uS/mm EN 50267-2-2

¢ Gehalt an Halogenwasserstoffsaure HCI + HBr
<0.5%EN50267-2-1

e Gehalt an Fluor HF < 0.1 % EN 60684-2, #
45.2
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<12mm 3 xAD

> 12 mm 4 x AD Hinweise

¢ Weitere technische Angaben finden Sie im
Produkte-Datenblatt

¢ Weitere Abmessungen und Farben auf
Anfrage

Verwendung
e Geschutzte, feste Verlegung im Inneren von elektrischen Geraten, besonders geeignet zum Anschluss von Motorenwicklungen, Schalttafeln,
Magneten und Transformatoren

Art.-Nr. Art.Nr. Aderzahl und Querschnitt AuBen-@ Gewicht Cu-Zahl Art.-Nr. Art.Nr. Aderzahl und Querschnitt AuBen-@ Gewicht Cu-Zahl

H&S mm? ca. ca. kg / km H&S mm? ca. ca. kg / km
mm kg / km mm kg / km
35152 12519496 RXL 125 0.25MM2 BK 1,45 4 2,4 11005785 12535952 RXL 125 0.75MM2 WH 2,2 10 7,2
11005752 12519497 RXL 125 0.25MM2 BN 1,45 4 2,4 11005740 12515491 RXL 125 0.75MM2 YE 2,2 10 7.2
11005760 12521082 RXL 125 0.25MM2 BU 1,45 4 2,4 11005768 12534452 RXL 125 1MM2 BK 2,6 14 9,6
11005759 12521081 RXL 125 0.25MM2 CY OG 1,45 4 2,4 11005731 12012050 RXL 125 1MM2 BN 2,6 14 9,6
11005754 12521066 RXL 125 0.25MM2 GN 1,45 4 2,4 11005732 12012060 RXL 125 1MM2 BU 2,6 14 9,6
11005761 12521088 RXL 125 0.25MM2 GNYE 1,45 4 2,4 11005788 12536735 RXL 125 TMM2 GN 2,6 14 9,6
11005751 12518105 RXL 125 0.25MM2 GY 1,45 4 2,4 11005733 12012070 RXL 125 1TMM2 GNYE 2,6 14 9,6
35151 12521067 RXL 125 0.25MM2 RD 1,45 4 2,4 11005738 12505624 RXL 125 1MM2 GY 2,6 14 9,6
11005750 12516141 RXL 125 0.25MM2 VT 1,45 4 2,4 11005737 12505622 RXL 125 TMM2 OG 2,6 14 9,6
35153 12516294 RXL 125 0.25MM2 WH 1,45 4 2,4 11005734 12012080 RXL 125 1MM2 RD 2,6 14 9,6
11005753 12519498 RXL 125 0.25MM2 YE 1,45 4 2,4 11005736 12505621 RXL 125 1TMM2 VT 2,6 14 9,6
11005799 12536857 RXL 125 0.34MM2 BK 1,6 5 3,3 35272 12012040 RXL 125 1TMM2 WH 2,6 14 9,6
11005895 85030117 RXL 125 0.34MM2 BN 1,6 5 3,3 11005735 12012090 RXL 125 1TMM2 YE 2,6 14 9,6
11005800 12537922 RXL 125 0.34MM2 BU 1,6 5 3,3 11005781 12535840 RXL 125 1.5MM2 BK 2,73 18 14,4
11005898 85030120 RXL 125 0.34MM2 GN 1,6 5 3,3 11005771 12534455 RXL 125 1.5MM2 BN 2,73 18 14,4
11005900 85030122 RXL 125 0.34MM2 GY 1,6 5 3,3 11005769 12534453 RXL 125 1.5MM2 BU 2,73 18 14,4
11005896 85030118 RXL 125 0.34MM2 OG 1,6 5 3,3 11005791 12536738 RXL 125 1.5MM2 GN 2,73 18 14,4
11005899 85030121 RXL 125 0.34MM2 RD 1,6 5 3,3 11005790 12536737 RXL 125 1.5MM2 GNYE 2,73 18 14,4
11005804 12558211 RXL 125 0.34MM2 WH 1,6 5 3,3 11005770 12534454 RXL 125 1.5MM2 GY 2,73 18 14,4
11005897 85030119 RXL 125 0.34MM2 YE 1,6 5 3,3 11005801 12538161 RXL 125 1.5MM2 OG 2,73 18 14,4
11005747 12516088 RXL 125 0.5MM2 BK 1,7 7 4,8 11005779 12535703 RXL 125 1.5MM2 RD 2,73 18 14,4
11005743 12515803 RXL 125 0.5MM2 BN 1,7 7 4,8 11005792 12536739 RXL 125 1.5MM2 VT 2,73 18 14,4
11005757 12521075 RXL 125 0.5MM2 BU 1,7 7 4,8 11005762 12528958 RXL 125 1.5MM2 WH 2,73 18 14,4
11005745 12516086 RXL 125 0.5MM2 GN 1,7 7 4,8 11005789 12536736 RXL 125 1.5MM2 YE 2,73 18 14,4
11005749 12516091 RXL 125 0.5MM2 GNYE 1,7 7 4,8 11005772 12534456 RXL 125 2.5MM2 BK 3,5 30 24,0
11005746 12516087 RXL 125 0.5MM2 GY 1,7 7 4,8 11005778 12535684 RXL 125 2.5MM2 BN 3,5 30 24,0
11005756 12521074 RXL 125 0.5MM2 OG 1,7 7 4,8 11005776 12535682 RXL 125 2.5MM2 BU 3,5 30 24,0
11005748 12516089 RXL 125 0.5MM2 RD 1,7 7 4,8 11005793 12536740 RXL 125 2.5MM2 GN 3,5 30 24,0
11005755 12521069 RXL 125 0.5MM2 VT 1,7 7 4,8 11005777 12535683 RXL 125 2.5MM2 GNYE 3,5 30 24,0
11005744 12516080 RXL 125 0.5MM2 WH 1,7 7 4,8 11005782 12535843 RXL 125 2.5MM2 GY 3,5 30 24,0
11005758 12521076 RXL 125 0.5MM2 YE 1,7 7 4,8 11005786 12536516 RXL 125 2.5MM2 OG 3,5 30 24,0
11005767 12530436 RXL 125 0.75MM2 BK 2,2 10 7,2 11005774 12535521 RXL 125 2.5MM2 RD 3,5 30 24,0
11005764 12530432 RXL 125 0.75MM2 BN 2,2 10 7,2 11005802 12538836 RXL 125 2.5MM2 VT 3,5 30 24,0
11005765 12530433 RXL 125 0.75MM2 BU 2,2 10 7,2 11005775 12535681 RXL 125 2.5MM2 WH 3,5 30 24,0
11005741 12515492 RXL 125 0.75MM2 GN 2,2 10 7,2 11005780 12535714 RXL 125 2.5MM2 YE 3,5 30 24,0
11005766 12530434 RXL 125 0.75MM2 GNYE 2,2 10 7,2 11005773 12534457 RXL 125 4MM2 BK 4,15 46 38,4
11005742 12515493 RXL 125 0.75MM2 GY 2,2 10 7,2 11005794 12536741 RXL 125 4MM2 BN 4,15 46 38,4
11005803 12552231 RXL 125 0.75MM2 OG 2,2 10 7,2 11005795 12536742 RXL 125 4MM2 BU 4,15 46 38,4
11005739 12515490 RXL 125 0.75MM2 RD 2,2 10 7,2 11005784 12535912 RXL 125 4MM2 GN 4,15 46 38,4
11005787 12536734 RXL 125 0.75MM2 VT 2,2 10 7,2 11005763 12528959 RXL 125 4MM2 GNYE 4,15 46 38,4

Fortsetzung »
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Art.-Nr. Art.Nr. Aderzahl und Querschnitt AuBen-@ Gewicht Cu-Zahl Art.-Nr. Art.Nr. Aderzahl und Querschnitt AuBen-@ Gewicht Cu-Zahl
H&S mm? ca. ca. kg / km H&S mm? ca. ca. kg / km
mm kg / km mm kg / km

11005798 12536745 RXL 125 4MM2 GY 4,15 46 38,4 11005827 12560254 RXL 125 25MM2 BK 8,9 250 240,0
11005869 84093193 RXL 125 4MM2 OG 4,15 46 38,4 11005846 12581282 RXL 125 25MM2 GN 8,9 250 240,0
11005796 12536743 RXL 125 4MM2 RD 4,15 46 38,4 11005825 12560252 RXL 125 25MM2 GNYE 8,9 250 240,0
11005783 12535911 RXL 125 4MM2 WH 4,15 46 38,4 11005906 85077070 RXL 125 25MM2 GY 8,9 250 240,0
11005797 12536744 RXL 125 4MM?2 YE 4,15 46 38,4 11005878 84142287 RXL 125 25MM2 OG 8,9 250 240,0
11005810 12560235 RXL 125 6MM2 BK 4,95 66 57,6 11005826 12560253 RXL 125 25MM2 RD 8,9 250 240,0
11005806 12560231 RXL 125 6MM2 BN 4,95 66 57.6 11005829 12560256 RXL 125 35MM2 BK 10,3 349 336,0
11005805 12560230 RXL 125 6MM2 BU 4,95 66 57,6 11005851 12582833 RXL 125 35MM2 GN 10,3 349 336,0
11005808 12560233 RXL 125 6MM2 GNYE 4,95 66 57.6 11005828 12560255 RXL 125 35MM2 GNYE 10,3 349 336,0
11005868 12586519 RXL 125 6MM2 GY 4,95 66 57,6 11005905 85077062 RXL 125 35MM2 GY 10,3 349 336,0
11005809 12560234 RXL 125 6MM2 RD 4,95 66 57.6 11005909 85082446 RXL 125 35MM2 RD 10,3 349 336,0
11005879 84148202 RXL 125 6MM2 VT 4,95 66 57,6 11005832 12560260 RXL 125 50MM2 BK 12,1 499 480,0
11005811 12560236 RXL 125 6MM2 WH 4,95 66 57.6 11005830 12560258 RXL 125 50MM2 GNYE 12,1 499 480,0
11005807 12560232 RXL 125 6MM?2 YE 4,95 66 57,6 11005831 12560259 RXL 125 50MM2 RD 12,1 499 480,0
11005816 12560242 RXL 125 10MM2 BK 6,15 111 96,0 11005833 12560261 RXL 125 50MM2 WH 12,1 499 480,0
11005849 12582444 RXL 125 10MM2 BN 6,15 111 96,0 11005836 12560265 RXL 125 70MM2 BK 14,4 708 672,0
11005812 12560238 RXL 125 10MM2 BU 6,15 111 96,0 11005834 12560263 RXL 125 70MM2 GNYE 14,4 708 672,0
11005814 12560240 RXL 125 10MM2 GNYE 6,15 111 96,0 11005904 85076956 RXL 125 70MM2 GY 14,4 708 672,0
11005815 12560241 RXL 125 10MM2 RD 6,15 111 96,0 11005835 12560264 RXL 125 70MM2 RD 14,4 708 672,0
11005817 12560243 RXL 125 10MM2 WH 6,15 111 96,0 11005838 12560269 RXL 125 95MM2 BK 16,0 888 912,0
11005813 12560239 RXL 125 10MM2 YE 6,15 111 96,0 11005837 12560268 RXL 125 95MM2 GNYE 16,0 888 912,0
11005823 12560249 RXL 125 16MM2 BK 7,35 166 153,6 11005888 85028249 RXL 125 95MM2 OG 16,0 888 912,0
11005867 12584353 RXL 125 16MM2 BN 7,35 166 153,6 11005840 12560273 RXL 125 120MM2 BK 18,6 1158  1152,0
11005818 12560244 RXL 125 16MM2 BU 7,35 166 153,6 11005839 12560272 RXL 125 120MM2 GNYE 18,6 1158  1152,0
11005820 12560246 RXL 125 16MM2 GNYE 7,35 166 153,6 11005841 12560275 RXL 125 150MM2 BK 20,5 1445 1440,0
11005821 12560247 RXL 125 16MM2 GY 7,35 166 153,6 11005842 12560276 RXL 125 185MM2 BK 22,2 1723 1776,0
11005822 12560248 RXL 125 16MM2 RD 7,35 166 153,6 11005876 84124746 RXL 125 185MM2 GNYE 22,2 1723 1776,0
11005824 12560250 RXL 125 16MM2 WH 7,35 166 153,6 11005843 12560277 RXL 125 240MM2 BK 25,4 2246 2304,0
11005819 12560245 RXL 125 16MM2 YE 7,35 166 153,6
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