
LWL-Außenkabel
nach DIN VDE 0888

A-DF(ZN)2Y
 

 

Sonstige EigenschaftenTemperaturbereich
Verlegung, min.: -5°C

Kabelaufbau
Ader-Art: Bündelader
GFK Stützelement

Korrosivität nach EN50267-2-3
Halogenfreiheit nach IEC 60754-2
Längswasserdicht nach IEC 60794-1-2-F5

Verlegung, max.: +50°C
Betrieb, min.: -20°C
Betrieb, max.: +60°C

Zugentlastungselemente: Aramid
Außenmantelmaterial: PE
Außenmantelfarbe: schwarz

UV-beständig

 

 
Art.-Nr.Gewicht

kg / km
Max.
Querdruck
N / cm

Brandlast
ca. MJ / m

Min. stat.
Biegeradius
mm

Max.
Zugkraft
N

Außen-Ø
ca. mm

Faserzahl
je Ader

FasertypFaserartFaser-
zahl

Bezeichnung

8001685,04004,2095,025009,52OM2Multimode G50/1252A-DF(ZN)2Y
8003385,04004,2095,025009,52OM1Multimode G62,5/1252A-DF(ZN)2Y
8000085,04004,2095,025009,52ITU-T G.652dSingle-Mode E9/1252A-DF(ZN)2Y
8001785,04004,2095,025009,54OM2Multimode G50/1254A-DF(ZN)2Y
8003485,04004,2095,025009,54OM1Multimode G62,5/1254A-DF(ZN)2Y
8000185,04004,2095,025009,54ITU-T G.652dSingle-Mode E9/1254A-DF(ZN)2Y
8001985,04004,2095,025009,58OM2Multimode G50/1258A-DF(ZN)2Y
8003685,04004,2095,025009,58OM1Multimode G62,5/1258A-DF(ZN)2Y
8000385,04004,2095,025009,58ITU-T G.652dSingle-Mode E9/1258A-DF(ZN)2Y
8002185,04004,2095,025009,512OM2Multimode G50/12512A-DF(ZN)2Y
8003885,04004,2095,025009,512OM1Multimode G62,5/12512A-DF(ZN)2Y
8000585,04004,2095,025009,512ITU-T G.652dSingle-Mode E9/12512A-DF(ZN)2Y
8002485,04004,0095,027009,512OM2Multimode G50/12524A-DF(ZN)2Y
8004185,04004,0095,027009,512OM1Multimode G62,5/12524A-DF(ZN)2Y
8000885,04004,0095,027009,512ITU-T G.652dSingle-Mode E9/12524A-DF(ZN)2Y
8091285,04004,0095,027009,512OM2Multimode G50/12536A-DF(ZN)2Y
8091385,04004,0095,027009,512OM1Multimode G62,5/12536A-DF(ZN)2Y
8091485,04004,0095,027009,512ITU-T G.652dSingle-Mode E9/12536A-DF(ZN)2Y
8002685,04004,0095,027009,512OM2Multimode G50/12548A-DF(ZN)2Y
8004685,04004,0095,027009,512OM1Multimode G62,5/12548A-DF(ZN)2Y
8001085,04004,0095,027009,512ITU-T G.652dSingle-Mode E9/12548A-DF(ZN)2Y
8002785,04004,0095,027009,512OM2Multimode G50/12560A-DF(ZN)2Y
8004785,04004,0095,027009,512OM1Multimode G62,5/12560A-DF(ZN)2Y
8001185,04004,0095,027009,512ITU-T G.652dSingle-Mode E9/12560A-DF(ZN)2Y
8047390,04003,80100,0270010,012OM2Multimode G50/12572A-DF(ZN)2Y
8047490,04003,80100,0270010,012OM1Multimode G62,5/12572A-DF(ZN)2Y
8047590,04003,80100,0270010,012ITU-T G.652dSingle-Mode E9/12572A-DF(ZN)2Y
80028120,04004,30107,0300010,712OM2Multimode G50/12584A-DF(ZN)2Y
80048120,04004,30107,0300010,712OM1Multimode G62,5/12584A-DF(ZN)2Y
80012120,04004,30107,0300010,712ITU-T G.652dSingle-Mode E9/12584A-DF(ZN)2Y
80777135,04005,00115,0300011,512OM2Multimode G50/12596A-DF(ZN)2Y
80774135,04005,00115,0300011,512OM1Multimode G62,5/12596A-DF(ZN)2Y
80764135,04005,00115,0300011,512ITU-T G.652dSingle-Mode E9/12596A-DF(ZN)2Y
80032175,04007,70145,0300014,512OM2Multimode G50/125144A-DF(ZN)2Y
80051175,04007,70145,0300014,512OM1Multimode G62,5/125144A-DF(ZN)2Y
80015175,04007,70145,0300014,512ITU-T G.652dSingle-Mode E9/125144A-DF(ZN)2Y

 

Technische Änderungen vorbehalten.
 

Anwendung
Diese HELUCOM® LWL-Kabel zeichnen sich durch eine verseilte Konstruktion mit Gelfüllung aus. Sie werden durch Einfügen einer Gelmasse in die
Verseilhohlräume längswasserdicht gemacht. Durch nichtmetallische Zugelemente wird eine überdurchschnittliche Zugentlastung erreicht. Diese
Konstruktion wird speziell im Bereich Telekom und Weitverkehr, aber auch in normalen Trassen und Röhren eingesetzt.
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