
TECHNISCHE DATEN
Trommelabwickler

n	VERWENDUNG

• Für Trommeln mit verschiedenen Durchmessern und Trommelge-
wichten.  
Kompakte Bauform  
Aufrollrampe  
Robuste Stahl-Schweißkonstruktion  
Optimal für Einwegtrommeln  
Kugelgelagerte Achsen

Art.-Nr. Typ Gewicht ca. 
kg/km

Tragkraft kg Trommel-Ø min - max 
mm

Trommelbreite mm VPE (in St.)

904762 TROMBOI 800 21,0 500 400 - 1000 580 1

904763 TROMBOI 1400 27,0 1500 500 - 1800 1

achslos

TROMBOI 800 / TROMBOI 1400 
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