
TECHNISCHE DATEN
Stahlzunge-Kabelbinder

Temperaturbereich -40°C bis +85°C

n	AUFBAU
• Material: Polyamid (PA) 6.6
•	 Entflammbarkeit	nach	UL 94	(V2)

n	EIGENSCHAFTEN
• halogenfrei
• silikonfrei
• selbstverlöschend
• hohe Ansprüche an Flexibilität und Beständigkeit, auch bei niedri-

gen Temperaturen und trockener Luft
• hohe Zugkräfte durch extra breite Stahlverschlüsse
•	 korrosionsbeständige	und	antimagnetische	V4A Edelstahl

n	VERWENDUNG
• zum Bündeln und Befestigen

T-SK

transparent

Typ Länge mm Breite mm Bündel Ø mm Belastbar-
keit N

VPE (in St.) Art.-Nr.

T-SK 2-24 100,0 2,5 24 135 1000 907016

T-SK 2-55 200,0 2,5 55 135 1000 907017

T-SK 3-36 140,0 3,5 36 200 1000 907018

T-SK 3-55 200,0 3,5 55 200 1000 907019

T-SK 3-80 280,0 3,5 80 200 1000 907020

T-SK 4-101 360,0 4,5 103 350 1000 907023

T-SK 4-51 186,0 4,5 49 350 1000 907021

T-SK 4-76 290,0 4,5 80 350 1000 907022

T-SK 7-95 340,0 7,0 90 600 500 907037

T-SKU

schwarz

Typ Länge mm Breite mm Bündel Ø mm Belastbar-
keit N

VPE (in St.) Art.-Nr.

T-SKU 2-24 100,0 2,5 24 135 1000 907024

T-SKU 2-55 200,0 2,5 55 135 1000 907025

T-SKU 3-36 140,0 3,5 36 200 1000 907026

T-SKU 3-55 200,0 3,5 55 200 1000 907027

T-SKU 3-80 280,0 3,5 80 200 1000 907028

T-SKU 4-101 360,0 4,5 103 350 1000 907031

T-SKU 4-51 186,0 4,5 49 350 1000 907029

T-SK/SKU 

Folgeseite: Fortsetzung 1/2
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schwarz

Typ Länge mm Breite mm Bündel Ø mm Belastbar-
keit N

VPE (in St.) Art.-Nr.

T-SKU 4-76 290,0 4,5 80 350 1000 907030

T-SKU 7-95 340,0 7,0 90 600 500 907038

T-SK/SKU 
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