
TECHNISCHE DATEN
Vernickelte-Messing-Dichtungskabelverschraubung

Temperaturbereich	 -20°C bis +105°C
Schutzart	 IP 68 - 10 bar 

n	AUFBAU
•	 Material: Messing, vernickelt
•	 Dichtung: Weich-PVC
•	 O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
•	 mit Mehrfachdichteinsätzen aus Weich-PVC

n	EIGENSCHAFTEN
•	 montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
•	 großflächige Abdichtung

n	PRÜFUNGEN

•	 Prüfnorm EN 60423 (metrisches Gewinde)

n	VERWENDUNG
•	 Maschinen- und Anlagenbau
•	 Roboterbau
•	 Automatisierungstechnik
•	 Fahrzeug - und Schiffsbau
•	 Bahntechnik
•	 Installationstechnik
•	 Schaltschrankbau

n	HINWEISE
•	 IP 68, sofern die Bohrungsdurchmesser im Dichteinsatzbereich und 

Kabeldurchmesser identisch sind. 
•	 Legende: 

Abmessungen 
TD - Gewindedurchmesser 
TL - Gewindelänge 
SZ - Schlüsselweite

metrisches Anschlussgewinde

Art.-Nr. Größe Anzahl Bohrungen x 
Kabel-Ø mm

Gewinde- 
länge mm

Schlüsselweite mm VPE (in St.)

93400 M16 x 1,5 2 x 1,0 6,5 17 100

93401 M16 x 1,5 2 x 3,0 6,5 17 100

93402 M16 x 1,5 4 x 3,0 6,5 17 100

93403 M16 x 1,5 2 x 4,0 6,5 17 100

93404 M16 x 1,5 1 x 5,0 6,5 17 100

93405 M20 x 1,5 6 x 2,0 7,0 22 50

93406 M20 x 1,5 2 x 2,3 7,0 22 50

93407 M20 x 1,5 6 x 2,5 7,0 22 50

93408 M20 x 1,5 2 x 3,0 7,0 22 50

93409 M20 x 1,5 3 x 3,0 7,0 22 50

93410 M20 x 1,5 2 x 5,0 7,0 22 50

93411 M25 x 1,5 7 x 2,0 7,5 27 50

93412 M25 x 1,5 2 x 4,0 7,5 27 50

93413 M25 x 1,5 4 x 4,0 7,5 27 50

93414 M25 x 1,5 6 x 4,0 7,5 27 50

93415 M25 x 1,5 2 x 6,0 7,5 27 50

93416 M25 x 1,5 3 x 7,0 7,5 27 50

93417 M32 x 1,5 21 x 2,0 8,0 35 25

93418 M32 x 1,5 8 x 3,0 8,0 35 25

93419 M32 x 1,5 6 x 4,0 8,0 35 25

KVA-MFD-MS�
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Art.-Nr. Größe Anzahl Bohrungen x 
Kabel-Ø mm

Gewinde- 
länge mm

Schlüsselweite mm VPE (in St.)

93420 M32 x 1,5 8 x 4,0 8,0 35 25

93421 M32 x 1,5 4 x 5,0 8,0 35 25

93422 M32 x 1,5 4 x 6,0 8,0 35 25

93423 M32 x 1,5 6 x 6,5 8,0 35 25

93424 M32 x 1,5 3 x 7,0 8,0 35 25

93425 M32 x 1,5 4 x 8,0 8,0 35 25

93426 M32 x 1,5 2 x 9,0 8,0 35 25

93429 M40 x 1,5 6 x 6,0 8,0 43 10

93427 M40 x 1,5 10 x 6,0 8,0 43 10

93428 M40 x 1,5 4 x 6,5 8,0 43 10

93430 M40 x 1,5 6 x 8,0 8,0 43 10

93431 M40 x 1,5 4 x 9,0 8,0 43 10

93432 M40 x 1,5 5 x 9,0 8,0 43 10

93433 M40 x 1,5 5 x 10,0 8,0 43 10

93434 M40 x 1,5 2 x 11,0 8,0 43 10

93436 M50 x 1,5 15 x 5,0 10,0 54 10

93435 M50 x 1,5 8 x 9,0 10,0 54 10

93437 M50 x 1,5 3 x 10,0 10,0 54 10

93438 M50 x 1,5 2 x 15,0 10,0 54 10

PG-Anschlussgewinde

Art.-Nr. Größe Anzahl Bohrungen x 
Kabel-Ø mm

Gewinde- 
länge mm

Schlüsselweite mm VPE (in St.)

92094 PG 9 2 x 1,0 6,0 17 100

92039 PG 9 2 x 3,0 6,0 17 100

92041 PG 9 4 x 3,0 6,0 17 100

92042 PG 9 2 x 4,0 6,0 17 100

92043 PG 9 1 x 5,0 6,0 17 100

92044 PG 11 6 x 2,0 6,0 20 50

92045 PG 11 2 x 2,3 6,0 20 50

92046 PG 11 6 x 2,5 6,0 20 50

92047 PG 11 2 x 3,0 6,0 20 50

92048 PG 11 3 x 3,0 6,0 20 50

96881 PG 11 2 x 5,0 6,0 20 50

92052 PG 13,5 3 x 2,0 6,5 24 50

92053 PG 13,5 10 x 2,0 6,5 24 50

92054 PG 13,5 2 x 3,0 6,5 24 50

92055 PG 13,5 3 x 3,0 6,5 24 50

92095 PG 13,5 6 x 3,5 6,5 24 50

92096 PG 13,5 2 x 5,0 6,5 24 50

92057 PG 13,5 2 x 6,0 6,5 24 50

92058 PG 16 7 x 2,0 6,5 24 50

92097 PG 16 2 x 4,0 6,5 24 50

92060 PG 16 4 x 4,0 6,5 24 50

92061 PG 16 6 x 4,0 6,5 24 50

92062 PG 16 2 x 6,0 6,5 24 50

96434 PG 16 3 x 7,0 6,5 24 50

92064 PG 21 21 x 2,0 7,0 30 25

92065 PG 21 8 x 3,0 7,0 30 25

92066 PG 21 6 x 4,0 7,0 30 25

92067 PG 21 8 x 4,0 7,0 30 25

96956 PG 21 4 x 5,0 7,0 30 50

92069 PG 21 4 x 6,0 7,0 30 25

92068 PG 21 6 x 6,5 7,0 30 25

92070 PG 21 3 x 7,0 7,0 30 25

92072 PG 21 4 x 8,0 7,0 30 25

92098 PG 21 2 x 9,0 7,0 30 25

96430 PG 29 6 x 6,0 8,0 40 25

97327 PG 29 10 x 6,0 8,0 40 25

92099 PG 29 4 x 6,5 8,0 40 10

96710 PG 29 6 x 8,0 8,0 40 10

92074 PG 29 4 x 9,0 8,0 40 10

96564 PG 29 5 x 9,0 8,0 40 10

92075 PG 29 5 x 10,0 8,0 40 10
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Art.-Nr. Größe Anzahl Bohrungen x 
Kabel-Ø mm

Gewinde- 
länge mm

Schlüsselweite mm VPE (in St.)

92076 PG 29 2 x 11,0 8,0 40 10

92077 PG 36 15 x 5,0 8,5 50 10

96336 PG 36 8 x 9,0 8,5 50 10

92079 PG 36 3 x 10,0 8,5 50 10

96397 PG 36 2 x 15,0 8,5 50 10

KVA-MFD-MS�
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