07.07.2026 / sous réserve de modifications techniques et d'erreurs ultérieures

HELUPOWER® U1000 R2V

Rigide, cable d'alimentation industriel, 0,6/1 kV, C32-321

— U1000 R2V C€

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Cable d'alimentation conforme a NF XP C 32-321 IEC 60502-
1

Flexible : de -10°Ca +80 °C
Pose fixe : de -25 °Ca +90 °C
Température maximale admissible au conducteur

+90°C
Température de court-circuit au conducteur
+250°C (durée maximale 5 s)
CAUo/U0,6/1,0(1,2) kV
CCUo/U0,9/1,5(1,8) kV
Tension d’essai 4000 V
Tension de claquage 1200V(CA)
1800V(CC)
6Xx @ extérieur

Plage de température

Tension nominale

Rayon de courbure minimal

B CONSTRUCTION

« Conducteur en cuivre nu,
section < 4 mm2: monobrin rigide selon Classe 1
section = 6 mm2: multibrins rigide Classe 2

« Isolation des conducteurs : polyéthylene réticulé (XLPE)

+ ldentification des conducteurs selon norme XP C 32-321, coloré
1 conducteur : noir
2 a 37 conducteurs : code couleur

+ Conducteur de protection: a partir de 3 cond.
G = avec conducteur de protection vert/jaune
x = sans conducteur de protection

» Conducteurs toronnés en couches avec longueurs de pas optimi-
sées

+ Gaine extérieure : PVC

+ Couleur de la gaine: noire avec bande colorée

* de 2 a5 conducteurs:
Section nominale (mm?2) / Couleur

» Marquage métrique de la longueur

= PROPRIETES

» Matériaux utilisés exempts de cadmium, sans silicone et sans sub-
stances nuisant aux propriétés mouillantes des vernis

* Propagation réduite du feu, émission réduite de gaz corrosifs et
toxiques

m TESTS

* Résistant aux UV AN3 suivant la norme NF C 15-100

» Non propagateur de la flamme: selon DIN VDE 0482-332-1-2/
DIN EN 60332-1-2/1EC60332-1-2

 Classe CPR: Eca

H UTILISATION

Dans les installations industrielles et dans le tertiaire. Particuliere-
ment adapté pour des températures de fonctionnement élevées et
lorsqu'une résistance élevée aux rayonnements solaires et aux agents
atmosphériques est exigée. Ils peuvent aussi étre enterrés avec
protection mécanique complémentaire. Si pourvu d’'une protection
mécanique appropriée, leur emploi est conseillé dans les locaux a
risque d'explosion, mais dans ce cas la portée de courant admise doit
étre réduite de 15%

B REMARQUES

* Le conducteur a une structure métrique (mm?), les valeurs
AWG sont approximatives et ne sont données qu'a titre indicatif

* Les articles marqués d'un * dans le tableau font référence a la nor-
me C32-323

Indice cuivre kg/ km Poids approx. kg/ km longueurs standard

1,5 rose

2,5 jaune pale

4 violet

6 turquoise

10 marron

16 gris
Numéro Nbre cond. x sect. nomi- approx. AWG @ extérieur min. max
d'article nale mm?
19003164 1x1,5 16
19000712  2x1,5 16
19000786  2x1,5 16
19000787  2x1,5 16
19000810  2x1,5 16
19000721 3x1,5 16
19000720  3G1,5 16
19000788  3G1,5 16
19000789  3G1,5 16
19007895  3G1,5 16
19000735  4x1,5 16
19000734  4G1,5 16
19000790  4G1,5 16

Suite: page suivante

= HELU

mm en métres
4,6-6,6 14,4 50
8,8-10,5 28,8 115 1000
8,8-10,5 28,8 115 500
8,8-10,5 28,8 115 100
8,8-10,5 28,8 115 50
9,2-11,0 43 130
9,2-11,0 43 130 1000
9,2-11,0 43 130 500
9,2-11,0 43 130 100
9,2-11,0 43 130 50
9,8-12,0 58 150
9,8-12,0 58 150 1000
9,8-12,0 58 150 500
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HELUPOWER® U1000 R2V

Rigide, cable d'alimentation industriel, 0,6/1 kV, C32-321

Nbre cond. x sect. nomi-
nale mm?

Numéro
d'article
19000791 4G1,5
19007915 4G1,5
19000757 5G1,5
19000792 5G1,5
19000793 5G1,5
19007935 5G1,5
19000774 7G1,5
19000776 12G1,5
19000778 19G1,5
19000780 24G1,5
19000782 27G1,5
19000784 37G1,5
19003165 1%x2,5
19000713 2x2,5
19000794 2x2,5
19000795 2x2,5
19000723 3x2,5
19000722 3G25
19000796 3G25
19000797 3G25
19007975 3G25
19000737 4x2,5
19000736 4G25
19000798 4G2,5
19000799 4G25
19007995 4G25
19000758 5G2,5
19000800 5G2,5
19000801 5G2,5
19008015 5G2,5
19000775 7G2,5
19000777 12G2,5
19000779 19G2,5
19000781 24G2,5
19000783 * 27G2,5
19000785 37G25
19003166 1x4
19000714 2x4
19000812 3x4
19000724 3G4
19000739 4x4
19000738 4G4
19000759 5G4
19003167 1x6
19000715 2x6
19000726 3x6
19000725 3G6
19000741 4%6
19000740 4G6
19000760 5G6
19003168 1x10
19000716 2x10
19000728 3x10
19000727 3G10
19000743 4x10
19000742 4G 10
19000761 5G10
19000700 1x16
19000717 2x16
19000730 3x16
19000729 3G16
19000745 4%x16
19000744 4G16
19000762 5G16
19000701 1x25
19007011 1x25
19007015 1x25

*

Suite: page suivante

approx. AWG

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
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@ extérieur min. max

mm
9,8-12,0
9,8-12,0
10,5-13,0
10,5-13,0
10,5-13,0
10,5-13,0
11,5-13,5
14,5-17,0
17,0-19,5
19,5-22,5
17,7-21,6
22,5-25,5

49-7,0
9,6-11,5
9,6-11,5
9,6-11,5
10,0-12,5
10,0-12,5
10,0-12,5
10,0-12,5
10,0-12,5
10,5-13,0
10,5- 13,0
10,5- 13,0
10,5-13,0
10,5-13,0
11,5-14,5
11,5-14,5
11,5-14,5
11,5-14,5
12,5-15,0
16,0-19,5
19,0-22,5
22,0-25,5
19,6 - 23,9
25,0-29,5

54-7,6
10,5-13,0
11,0-13,5
11,0-13,5
12,0-14,5
12,0-14,5
13,0-16,0

5,9-8,2
11,5-14,0
12,0-15,0
12,0-15,0
13,0- 16,0
13,0-16,0
14,0-17,5

7,0-9,2
13,0- 16,0
13,5-17,0
13,5-17,0
15,0- 18,5
15,0- 18,5
16,5 - 20,0
8,0-10,5
14,5-18,5
15,5-19,5
15,5-19,5
17,0-21,0
17,0-21,0
18,5-23,0
9,6-12,5
9,6-12,5
9,6-12,5

= HELU

Indice cuivre kg/ km

58
58
72
72
72
72
101
173
274
246
388
533
24
48
48
48
72
72
72
72
72
96
96
96
96
96
120
120
120
120
168

456
576
648
888
38,4
76,8
115
115
154
154
192
57,6
115
173
173
230
230
288
96
192
288
288
384
384
480
154
307
461
461
614
614
768
240
240
240

Poids approx. kg/ km

150
150
180
180
180
180
220
370
560
710
690
972
60
145
145
145
170
170
170
170
170
205
205
205
205
205
240
240
240
240
310
525
745
1000
990
1350
80
195
230
230
280
280
335
100
265
325
325
390
390
475
150
390
485
485
590
590
720
206
560
705
705
870
870
1060
315
315
315

longueurs standard
en métres

100
50
1000
500
100
50

1000
500
100

1000
500
100

50

1000
500
100

50

1000
500
100

50

100
50
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HELUPOWER® U1000 R2V

Rigide, cable d'alimentation industriel, 0,6/1 kV, C32-321

Numéro Nbre cond. x sect. nomi- approx. AWG @ extérieur min. max Indice cuivre kg/ km Poids approx. kg/ km longueurs standard
d'article nale mm? mm en métres
19000718 2x25 4 17,5-22,0 480 850
19000732 3x25 4 19,0-23,5 720 1080
19000731 3G25 4 19,0-23,6 720 1080
19000747 4x25 4 20,5- 25,5 960 1365
19000746 4G25 4 20,5- 25,5 960 1365
19000763 5G25 4 23,0-28,0 1200 1645
19000702 1x35 2 10,6-13,5 336 400
19000719 2x35 2 19,5-24,5 672 1080
19000804 3x35 2 21,0-26,0 1008 1390
19000733 3G35 2 21,0-26,0 1008 1390
19000749 4 %35 2 23,0-28,5 1344 1760
19000748 4G35 2 23,0-28,5 1344 1760
19000764 * 5G35 2 25,0-30,5 1680 2165
19000703 1x50 1 11,9-15,0 480 530
19000806 *  2x50 1 22,6-27,5 960 1337
19000803 3x50 1 24,5-29,0 1440 1840
19001674 3G50 1 24,5-29,0 1440 1840
19000751 4x50 1 27,0-32,5 1920 2466
19000750 4G50 1 27,0-32,5 1920 2466
19000765 * 5G50 1 27.9-34,0 2300 2850
19000704 1x70 2/0 13,8-17,0 672 725
19001681 3x70 2/0 28,5-34,0 2016 2540
19000805 3G70 2/0 28,5-34,0 2016 2540
19000753 4x70 2/0 31,5-37,5 2688 3442
19000752 4G70 2/0 31,5-37,5 2688 3442
19000936 * 5G70 2/0 34,0-41,5 3360 4300
19000705 1x95 3/0 15,6-19,0 912 985
19000802 3x95 3/0 32,5-38,5 2736 3430
19000755 4x95 3/0 36,0-42,5 3648 4690
19000754 4G95 3/0 36,0-42,5 3648 4690
19000809 * 5G95 3/0 38,1-46,5 4560 5710
19000706 1x120 4/0 17,2-21,0 1152 1260
19000819 3x120 4/0 36,0-42,5 3456 4440
19000756 4G120 4/0 40,0-47,5 4608 6119
19000707 1x 150 300 kemil 18,9-23,0 1440 1520
19003169 3x150 300 kemil 40,0-47,5 4320 5380
19003173 4x150 300 kemil 44,5-52,5 5760 7405
19000708 1x185 350 kemil 20,9-25,5 1776 1940
19003170 3x185 350 kemil 44,5-53,0 5328 6920
19003174 4x185 350 kemil 50,0-59,0 7104 8820
19000709 1x240 500 kemil 23,4-28,5 2304 2310
19003171 3x240 500 kemil 50,5-59,5 6912 8420
19003175 4x240 500 kemil 56,5-66,5 9216 11865
19000710 1x300 600 kemil 25,4-31,0 2880 3200
19003172 3x300 600 kemil 56,0 - 66,0 8640 11300
19003176 4x300 600 kemil 62,5-73,5 11520 14716
19000711 1x400 750 kemil 28,3-34,5 3840 3931
19000807 1x500 1000 kemil 34,0-38,5 4800 5020
19000808 1x630 1250 kemil 35,3-43,0 6048 5324
19000766 * 3 x35+25 2 19,7 - 24,0 1680 1560
19000767 3x50+35 1 26,6-31,1 1776 2160
19000768 3 x70+50 2/0 31,1-36,2 2496 3010
19000769 3x95+50 3/0 34,7 - 40,6 3216 3960
19000770 3x120+70 4/0 38,9-45,4 4128 5160
19000771 3x150+70 300 kemil 42,6-49,5 4992 6150
19000772 3x185+70 350 kemil 47,1-54,4 6000 7780
19000773 3x240+95 500 kemil 53,2-61,5 7824 9550
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